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1. SYSTEMGERÄTE UND ZUBEHÖR
1.1
SERVER MYHOME_UP
BT1101
Server MyHome_Up

Der MyHOME_Up Server ermöglicht die Inbetriebnahme und automatisierte Steuerung von Licht, Rollladen und Heizung mittels App „MyHome_Up“. Er dient auch als Schnittstelle zu externen Systemen, wie z. B. Beleuchtungssteuerungen von Philips HUE und LIFX sowie Audiosystemen von NUVO und SONOS. Des Weiteren dient er als Gateway im Legrand-Cloudservice (Heimnetzwerk vorausgesetzt), um alle Funktionen des Hauses, auch von unterwegs, steuern zu können. Die dazu notwendige App „MyHome_Up“ - für Smartphones und Tablets – steht kostenlos auf den jeweiligen Online-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Sobald der Server mit dem Netzwerk verbunden ist, scannt dieser alle Produkte, die sich auf dem Bus befinden. Das Verknüpfen der Aktoren und Sensoren erfolgt danach mittels App. Die individuell erstellten Szenen (zeit-, bedingungs- oder ortsabhängig) werden ebenfalls im Server gespeichert. Abmessungen: 6 TE DIN
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1.2
HOMETOUCH 7”
BT1201
Hometouch 7” Schwarz
Touchscreen mit 7" Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Steuerzentrale der MyHome-Hausautomation (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1). Zusätzlich enthalten ist die Funktion als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App "Door Entry for Hometouch" für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich.

Der Hometouch verfügt über physische Tasten für die Sprechanlagenfunktionen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Neben der kompletten Funktionalität einer Hausautomation (Licht- und Rollladen steuern, Heizung, Beschallung, Szenarien abrufen, etc.) und einer Sprechanlage (Sprechen, Videobild, Abrufen von externen Kameras, etc.) ermöglicht der Hometouch unter anderem auch das Erstellen benutzerdefinierter Profile, das Anpassen der Hintergrundgrafiken und raumspezifische Navigation.
Anschlüsse: 1x BUS MyHOME, 1x BUS Sprechanlage, 1x Zusatzversorgung, 1x RJ45, 1x WiFi-Anbindung

Abmessungen bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose empfohlen). Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig. Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich.

Hinweis: In Verbindung mit der Hausautomation ist der Hometouch 7“ nur mit dem Server MyHome_Up (Best.Nr. MYHOMESERVER1) verwendbar! Kann auch ohne Hausautomation, nur als Videohausstation, betrieben werden.
Farbe: schwarz
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BT1202
Hometouch 7” Weiß
Touchscreen mit 7" Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Steuerzentrale der MyHome-Hausautomation (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1). Zusätzlich enthalten ist die Funktion als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App "Door Entry for Hometouch" für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich.

Der Hometouch verfügt über physische Tasten für die Sprechanlagenfunktionen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Neben der kompletten Funktionalität einer Hausautomation (Licht- und Rollladen steuern, Heizung, Beschallung, Szenarien abrufen, etc.) und einer Sprechanlage (Sprechen, Videobild, Abrufen von externen Kameras, etc.) ermöglicht der Hometouch unter anderem auch das Erstellen benutzerdefinierter Profile, das Anpassen der Hintergrundgrafiken und raumspezifische Navigation.
Anschlüsse: 1x BUS MyHOME, 1x BUS Sprechanlage, 1x Zusatzversorgung, 1x RJ45, 1x WiFi-Anbindung

Abmessungen bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose empfohlen). Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig. Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich.

Hinweis: In Verbindung mit der Hausautomation ist der Hometouch 7“ nur mit dem Server MyHome_Up (Best.Nr. MYHOMESERVER1) verwendbar! Kann auch ohne Hausautomation, nur als Videohausstation, betrieben werden.
Farbe: weiß
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BT1203
Spannungsversorgung 600mA für Hometouch 7”

Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC unverdrosselt zur Versorgung des Hometouch Best.Nr. 3488 und 3488W. 2 TE DIN.
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BT1204
Unterputzdose für Hometouch 7“



Zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm.




Abmessungen (B × H × T): 180 × 130 × 35 mm
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BT1205


Hohlwand-Montagesatz für Hometouch 7“



Zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm.




Ausschnittmaße (B x H): 183 x 130 mm
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1.3
KOPPLER UND KOMFORTMODULE
BT1301
SCS-SCS Systemkoppler



zur galvanischen Trennung bzw. Erweiterung mehrerer MyHOME-Systeme, 2 TE DIN.
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BT1302
Szenarienmodul


Zum freien Abspeichern von 16 Szenen für Automation, Einzelraum-Temperaturregelung und Video-Türsprechanlage, 2 TE DIN.
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BT1303
Memorymodul
Zum Wiederherstellen des ursprünglichen Schaltzustandes oder eines definierten Zustandes nach einem Netzausfall, 2 TE DIN.
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1.4
SPANNUNGSVERSORGUNGEN

BT1401


Spannungsversorgung für Automation, Einzelraumregelung und Energiemanagement

Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 1,2 A elektronische Sicherung, 8 TE DIN.
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BT1402


Zusatzspannungsversorgung 27 V DC, 600 mA


Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC unverdrosselt zur Versorgung des Hometouch Best.Nr. 3488 und 3488W. NICHT als Bus-Netzgerät geeignet! 2 TE DIN.
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BT1403


BUS-Spannungsversorgung 600 mA

Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 0,6 A elektronische Sicherung, 2 TE DIN
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1.5
BUSKABEL

BT1501


Mantelleitung mit 2 flexiblen Adern



Isolationsspannung 500 V, entsprechend CEI 46-5 und CEI 20-20, Kabelbund 100 m.
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BT1502


Mantelleitung mit 2 flexiblen Adern



Isolationsspannung 500 V, entsprechend CEI 46-5 und CEI 20-20, Einwegtrommel 500 m.




Bticino




L4669/500



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..
BT1503


Mantelleitung mit 2 flexiblen, isolierten und verdrillten Leitern



Für Sprechanlagen, Isolierung 500 V, Rolle mit 200 m.
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1.6
PHYSISCHE KONFIGURATION

BT1600


KONFIGURATOR 0 (VPE 10 STÜCK)
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BT1601


KONFIGURATOREN 1 (VPE 10 STÜCK)
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BT1602


KONFIGURATOR 2  (VPE 10 STÜCK)
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BT1603


KONFIGURATOR 3 (VPE 10 STÜCK)
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BT1604


KONFIGURATOR 4 (VPE 10 STÜCK)
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BT1605


KONFIGURATOR 5 (VPE 10 STÜCK)
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BT1606


KONFIGURATOR 6 (VPE 10 STÜCK)




Bticino




3501/6




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT1607


KONFIGURATOR 7 (VPE 10 STÜCK)
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BT1608


KONFIGURATOR 8 (VPE 10 STÜCK)
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BT1609


KONFIGURATOR 9 (VPE 10 STÜCK)
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BT1610


KONFIGURATOR GEN (VPE 10 STÜCK)




Bticino




3501/GEN




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT1611


KONFIGURATOREN GR (VPE 10 STÜCK)
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BT1612


KONFIGURATOR AMB (VPE 10 STÜCK)
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BT1613


KONFIGURATOREN AUX (VPE 10 STÜCK)
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BT1614


KONFIGURATOR ON (VPE 10 STÜCK)
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BT1615


KONFIGURATOREN OFF (VPE 10 STÜCK)
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BT1616


KONFIGURATOR OI (VPE 10 STÜCK)
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BT1617


KONFIGURATOREN PUL (VPE 10 STÜCK)
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BT1618


KONFIGURATOR SLA (VPE 10 STÜCK)
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BT1619


KONFIGURATOREN CEN (VPE 10 STÜCK)
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BT1620


KONFIGURATOR AUF/AB (VPE 10 STÜCK)
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BT1621


KONFIGURATOREN AUF/AB MONOSTABIL (VPE 10 STÜCK)
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BT1630


KONFIGURATOREN-BOX GRÜN

Beinhaltet je 10 Stück Konfiguratoren von 0 bis 9. Konfigurations-Pinzette, Ersatzklemmen Bus und 8-polig sowie Trimmschraubendreher.
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BT1631


KONFIGURATOREN-BOX BLAU

Beinhaltet je 10 Stück Konfiguratoren von AUX, GEN, GR, AMB,

ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, AUF/AB, AUF/AB Monostabil. 
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2. TASTSENSOREN UND BEWEGUNGSMELDER
2.1
TASTSENSOREN
BT2101


Tastsensor 1-fach für Sonderfunktionen - AXOLUTE
Tastsensor für Sonderfunktionen (z. B. verzögert Ein, Szenen) zur Ansteuerung eines Aktors (1-/2-fach) oder zum Abrufen von 4 Szenen, die im Szenarienmodul Best.Nr. F420 gespeichert sind, zu komplettieren mit 1-oder 2-moduligen Wippen des Schalterprogramms AXOLUTE
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BT2102


Tastsensor 1-fach für Sonderfunktionen - LIVINGLIGHT
Tastsensor für Sonderfunktionen (z. B. verzögert Ein, Szenen) zur Ansteuerung eines Aktors (1-/2-fach) oder zum Abrufen von 4 Szenen, die im Szenarienmodul Best.Nr. F420 gespeichert sind, zu komplettieren mit 1-oder 2-moduligen Wippen des Schalterprogramms LIVINGLIGHT
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BT2103


Tastsensor 1-fach für Sonderfunktionen – VALENA LIFE/ALLURE, CREO, GALEA LIFE
Tastsensor für Sonderfunktionen (z. B. verzögert Ein, Szenen) zur Ansteuerung eines Aktors (1-/2-fach) oder zum Abrufen von 4 Szenen, die im Szenarienmodul Best.Nr. F420 gespeichert sind, zu komplettieren mit 1-oder 2-moduligen Wippen der Schalterprogramme VALENA LIFE, VALENA ALLURE, CREO UND GALEA LIFE
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BT2104


Tastsensor 2-fach – AXOLUTE
Tastsensor 2-fach, zur Ansteuerung eines Aktors für Einzel- oder Doppellasten oder zwei Aktoren für Einzel- oder unabhängige Doppellasten, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen des Schalterprogramms AXOLUTE
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BT2105


Tastsensor 2-fach – LIVINGLIGHT
Tastsensor 2-fach, zur Ansteuerung eines Aktors für Einzel- oder Doppellasten oder zwei Aktoren für Einzel- oder unabhängige Doppellasten, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen des Schalterprogramms LIVINGLIGHT
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BT2106


Tastsensor 2-fach – VALENA LIFE/ALLURE, CREO, GALEA LIFE
Tastsensor 2-fach, zur Ansteuerung eines Aktors für Einzel- oder Doppellasten oder zwei Aktoren für Einzel- oder unabhängige Doppellasten, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen der Schalterprogramme VALENA LIFE, VALENA ALLURE, CREO UND GALEA LIFE
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BT2107


Tastsensor 3-fach – AXOLUTE
Tastsensor 3-fach, zur Ansteuerung eines Aktors für Einzel- oder Doppellasten oder zwei Aktoren für Einzel- oder unabhängige Doppellasten, 3-modulig, zu komplettieren mit 1-moduligen Wippen des Schalterprogramms AXOLUTE
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BT2108


Tastsensor 3-fach – LIVINGLIGHT
Tastsensor 3-fach, zur Ansteuerung eines Aktors für Einzel- oder Doppellasten oder zwei Aktoren für Einzel- oder unabhängige Doppellasten, 3-modulig, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen des Schalterprogramms LIVINGLIGHT
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2.1.1
WIPPEN FÜR TASTSENSOREN AXOLUTE

BT2110


Wippe ohne Symbol 1-modulig - AXOLUTE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor
Farbe: Aluminium
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BT2111


Wippe ohne Symbol 1-modulig - AXOLUTE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: White
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BT2112


Wippe ohne Symbol 1-modulig - AXOLUTE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit
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BT2113


Wippe ohne Symbol 2-modulig - AXOLUTE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Aluminium
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BT2114


Wippe ohne Symbol 2-modulig - AXOLUTE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: White
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BT2115


Wippe ohne Symbol 2-modulig - AXOLUTE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit
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BT2116


Wippe Auf/Ab 1-modulig - AXOLUTE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Aluminium
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BT2117


Wippe Auf/Ab 1-modulig - AXOLUTE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: White
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BT2118


Wippe Auf/Ab 1-modulig - AXOLUTE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit
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BT2119


Wippe Auf/Ab 2-modulig - AXOLUTE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Aluminium
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BT2120


Wippe Auf/Ab 2-modulig - AXOLUTE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: White
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BT2121


Wippe Auf/Ab 2-modulig - AXOLUTE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für AXOLUTE-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit
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2.1.25
WIPPEN FÜR TASTSENSOREN LIVINGLIGHT

BT2125


Wippe ohne Symbol 1-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit
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BT2126


Wippe ohne Symbol 1-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Weiß
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BT2127


Wippe ohne Symbol 1-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Tech
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BT2128


Wippe ohne Symbol 2-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit
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BT2129


Wippe ohne Symbol 2-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Weiß



Bticino



N4911M2N



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2130


Wippe ohne Symbol 2-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Tech



Bticino



NT4911M2N



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2131


Wippe Auf/Ab 1-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit



Bticino



L4911AHN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2132


Wippe Auf/Ab 1-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Weiß



Bticino



N4911AHN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2133


Wippe Auf/Ab 1-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 1-fach bis 3-fach und UP-Aktor

Farbe: Tech



Bticino



NT4911AHN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2134


Wippe Auf/Ab 2-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Anthrazit



Bticino



L4911M2AHN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2135


Wippe Auf/Ab 2-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Weiß



Bticino



N4911M2AHN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2136


Wippe Auf/Ab 2-modulig - LIVINGLIGHT
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für LIVINGLIGHT-Tastsensoren 2-fach und UP-Aktor

Farbe: Tech



Bticino



NT4911M2AHN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.1.4
WIPPEN FÜR TASTSENSOREN VALENA LIFE

BT2140


Wippe ohne Symbol 1-modulig – VALENA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß



Legrand



755330



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2141


Wippe ohne Symbol 1-modulig – VALENA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß



Legrand



755331



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2142


Wippe ohne Symbol 1-modulig – VALENA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium



Legrand



755332



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2143


Wippe ohne Symbol 2-modulig – VALENA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



755060



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2144


Wippe ohne Symbol 2-modulig – VALENA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß




Legrand



755061



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2145


Wippe ohne Symbol 2-modulig – VALENA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium




Legrand



755062



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2146


Wippe Auf/Ab 1-modulig – VALENA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



755400



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2147


Wippe Auf/Ab 1-modulig – VALENA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß




Legrand



755401



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2148


Wippe Auf/Ab 1-modulig – VALENA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium




Legrand



755402



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2149


Wippe Auf/Ab 2-modulig – VALENA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



755310



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2150


Wippe Auf/Ab 2-modulig – VALENA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß




Legrand



755311



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2151


Wippe Auf/Ab 2-modulig – VALENA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium




Legrand



755312



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.1.55
WIPPEN FÜR TASTSENSOREN VALENA ALLURE
BT2155


Wippe ohne Symbol 1-modulig – VALENA ALLURE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



755324



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2156


Wippe ohne Symbol 1-modulig – VALENA ALLURE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß




Legrand



755333



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2157


Wippe ohne Symbol 1-modulig – VALENA ALLURE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium




Legrand



755334



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2158


Wippe ohne Symbol 2-modulig – VALENA ALLURE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



755343



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2159


Wippe ohne Symbol 2-modulig – VALENA ALLURE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß




Legrand



755344



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2160


Wippe ohne Symbol 2-modulig – VALENA ALLURE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium




Legrand



755363



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2161


Wippe Auf/Ab 1-modulig – VALENA ALLURE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



755453



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2162


Wippe Auf/Ab 1-modulig – VALENA ALLURE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß




Legrand



755454



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2163


Wippe Auf/Ab 1-modulig – VALENA ALLURE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium




Legrand



755463



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2164


Wippe Auf/Ab 2-modulig – VALENA ALLURE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



755404



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2165


Wippe Auf/Ab 2-modulig – VALENA ALLURE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Mandelweiß




Legrand



755413



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2166


Wippe Auf/Ab 2-modulig – VALENA ALLURE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Aluminium




Legrand



755414



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.1.70
WIPPEN FÜR TASTSENSOREN CREO/GALEA LIFE

BT2170


Wippe ohne Symbol 1-modulig – CREO und GALEA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



574465



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2171


Wippe ohne Symbol 2-modulig – CREO und GALEA LIFE
Mit Druckpunkt oben und unten, ohne Symbol, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



574467



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2172


Wippe Auf/Ab 1-modulig – CREO und GALEA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



574493



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2173


Wippe Auf/Ab 2-modulig – CREO und GALEA LIFE
Mit Pfeilsymbolen Auf/Ab, beleuchtbar, für VALENA LIFE/ALLURE-Tastsensoren und UP-Aktor

Farbe: Ultraweiß




Legrand



574495



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2174


Adapter 45x45 für MyHome-Wippen CREO
Zwischenring zur Komplettierung der MyHome-Wippen mit dem Abdeckrahmen von Creo

Farbe: Ultraweiß




Legrand



776767



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2174


Adapter 45x45 für MyHome-Wippen GALEA LIFE
Zwischenring zur Komplettierung der MyHome-Wippen mit dem Abdeckrahmen von Galea

Farbe: Ultraweiß




Legrand



771067



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.2
SZENARIENTASTER

BT2201


Szenarientaster 4-fach - AXOLUTE

Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Aluminium




Bticino




HC4680




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2202


Szenarientaster 4-fach - AXOLUTE

Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: White



Bticino




HD4680




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2203


Szenarientaster 4-fach - AXOLUTE

Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Anthrazit



Bticino




HS4680




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2204


Szenarientaster 4-fach - LIVINGLIGHT
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Anthrazit




Bticino




L4680




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2205


Szenarientaster 4-fach - LIVINGLIGHT
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Weiß



Bticino




N4680




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2206


Szenarientaster 4-fach - LIVINGLIGHT
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Tech



Bticino




NT4680




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2211


Szenarientaster 4-fach – VALENA LIFE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Ultraweiß



Legrand



752182



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2212


Szenarientaster 4-fach – VALENA LIFE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Mandelweiß



Legrand



752282



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2213


Szenarientaster 4-fach – VALENA LIFE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Aluminium



Legrand



752382



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2214


Szenarientaster 4-fach – VALENA ALLURE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Ultraweiß




Legrand




752582




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2215


Szenarientaster 4-fach – VALENA ALLURE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Mandelweiß



Legrand



752682



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2216


Szenarientaster 4-fach – VALENA ALLURE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Aluminium



Legrand



752782



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..
BT2217


Szenarientaster 4-fach – CREO und GALEA LIFE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 4 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.

Farbe: Ultraweiß



Legrand




574503



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..
BT2220


Szenarientaster 8-fach - AXOLUTE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 8 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.




Bticino




H4652



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2221


Szenarientaster 8-fach - LIVINGLIGHT
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 8 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.




Bticino




L4652



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2222


Szenarientaster 8-fach – VALENA LIFE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 8 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.




Legrand



752199



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2223


Szenarientaster 8-fach – VALENA ALLURE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 8 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.




Legrand




752799



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2224


Szenarientaster 8-fach – CREO und GALEA LIFE
Szenarientaster zum Abspeichern bzw. Abrufen von 8 unterschiedlichen Szenarien (Schalten, Dimmen, Rollladen etc.) die im MyHome-Server gespeichert sind. Die ausgewählte Szene wird durch eine LED angezeigt. Lieferung inkl. Wippen.




Legrand




067592



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.3
GLAS-TOUCHSENSOR

BT2301


Glas-Touchsensor mit 6 Tasten
3-moduliger Sensor zur Bedienung von Aktoren der Automation (z. B. Lampen und Rollladen), Hi-Fi-Stereo-Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z. B. Tür öffnen). Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“, berührungssensitive Oberfläche mit blauen LEDs und variabler Helligkeitseinstellung. Zur Verwendung mit 3-moduligen Installationsdosen Art.nr. 503E (Unterputz) oder PB503N (Hohlwand) und Tragring Art.nr. H4703.
Farbe: White Glass




Bticino




HD4657M3



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2302


Glas-Touchsensor mit 6 Tasten
3-moduliger Sensor zur Bedienung von Aktoren der Automation (z. B. Lampen und Rollladen), Hi-Fi-Stereo-Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z. B. Tür öffnen). Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“, berührungssensitive Oberfläche mit blauen LEDs und variabler Helligkeitseinstellung. Zur Verwendung mit 3-moduligen Installationsdosen Art.nr. 503E (Unterputz) oder PB503N (Hohlwand) und Tragring Art.nr. H4703.
Farbe: Whice



Bticino




HC4657M3



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2303


Glas-Touchsensor mit 6 Tasten
3-moduliger Sensor zur Bedienung von Aktoren der Automation (z. B. Lampen und Rollladen), Hi-Fi-Stereo-Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z. B. Tür öffnen). Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“, berührungssensitive Oberfläche mit blauen LEDs und variabler Helligkeitseinstellung. Zur Verwendung mit 3-moduligen Installationsdosen Art.nr. 503E (Unterputz) oder PB503N (Hohlwand) und Tragring Art.nr. H4703.
Farbe: Nighter



Bticino




HS4657M3



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2304


Glas-Touchsensor mit 8 Tasten
4-moduliger Sensor zur Bedienung von Aktoren der Automation (z. B. Lampen und Rollladen), Hi-Fi-Stereo-Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z. B. Tür öffnen). Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“, berührungssensitive Oberfläche mit blauen LEDs und variabler Helligkeitseinstellung. Zur Verwendung mit 4-moduligen Installationsdosen Art.nr. 504E (Unterputz) oder PB504N (Hohlwand) und Tragring Art.nr. H4704.
Farbe: White Glass




Bticino




HD4657M4



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2305


Glas-Touchsensor mit 8 Tasten
4-moduliger Sensor zur Bedienung von Aktoren der Automation (z. B. Lampen und Rollladen), Hi-Fi-Stereo-Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z. B. Tür öffnen). Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“, berührungssensitive Oberfläche mit blauen LEDs und variabler Helligkeitseinstellung. Zur Verwendung mit 4-moduligen Installationsdosen Art.nr. 504E (Unterputz) oder PB504N (Hohlwand) und Tragring Art.nr. H4704.
Farbe: Whice



Bticino




HC4657M4



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2306


Glas-Touchsensor mit 8 Tasten
4-moduliger Sensor zur Bedienung von Aktoren der Automation (z. B. Lampen und Rollladen), Hi-Fi-Stereo-Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z. B. Tür öffnen). Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“, berührungssensitive Oberfläche mit blauen LEDs und variabler Helligkeitseinstellung. Zur Verwendung mit 4-moduligen Installationsdosen Art.nr. 504E (Unterputz) oder PB504N (Hohlwand) und Tragring Art.nr. H4704.
Farbe: Nighter



Bticino




HS4657M4



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.4
TASTERSCHNITTSTELLEN

BT2401


Tasterschnittstelle Einbau
Tasterschnittstelle 2-fach; Einbaugerät zum Anschluss von externen Geräten mit potentialfreien Kontakten an das BUS-System, 2 Eingänge, Maße: 41 × 41 × 19 mm



Bticino




3477



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2402


Tasterschnittstelle REG
Tasterschnittstelle 2-fach; Reiheneinbaugerät zum Anschluss von externen Geräten mit potentialfreien Kontakten an das BUS-System, 2 Eingänge, Breite: 2 Teilungseinheiten



Bticino




F428



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.5
BEWEGUNGSMELDER

BT2501


Green-Switch - AXOLUTE

Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module
Farbe: Aluminium



Bticino




HC4658



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2502


Green-Switch - AXOLUTE

Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module
Farbe: White



Bticino




HD4658



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2503


Green-Switch - AXOLUTE

Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module
Farbe: Anthrazit



Bticino




HS4658



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2504


Green-Switch - LIVINGLIGHT
Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module
Farbe: Anthrazit



Bticino




L4658N



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2505


Green-Switch - LIVINGLIGHT

Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module
Farbe: Weiß



Bticino




N4658N



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2506


Green-Switch - LIVINGLIGHT

Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module
Farbe: Tech



Bticino




NT4658N



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2507


Green-Switch – CREO und GALEA LIFE

Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module
Farbe: Ultraweiß



Legrand



574048



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2508


Green-Switch – VALENA LIFE und VALENA ALLURE
Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN,

automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module



Legrand



067226



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2509


Abdeckung für Green-Switch – VALENA LIFE

Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067226

Farbe: Ultraweiß




Legrand



754920



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2510


Abdeckung für Green-Switch – VALENA LIFE

Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067226

Farbe: Mandelweiß




Legrand



754921



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2511


Abdeckung für Green-Switch – VALENA LIFE

Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067226

Farbe: Aluminium



Legrand



754922



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2512


Abdeckung für Green-Switch – VALENA ALLURE
Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067226

Farbe: Ultraweiß




Legrand



754925



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2513


Abdeckung für Green-Switch – VALENA ALLURE
Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067226

Farbe: Mandelweiß



Legrand



754926



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2514


Abdeckung für Green-Switch – VALENA ALLURE
Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067226

Farbe: Aluminium



Legrand



754927



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2521


PIR-Bewegungsmelder - AXOLUTE

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module

Farbe: Aluminium




Bticino




HC4659



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2522


PIR-Bewegungsmelder - AXOLUTE

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module




Farbe: White




Bticino




HD4659



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2523


PIR-Bewegungsmelder - AXOLUTE

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module




Farbe: Anthrazit




Bticino




HS4659



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2524


PIR-Bewegungsmelder - LIVINGLIGHT

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module




Farbe: Anthrazit




Bticino




L4659N




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2525


PIR-Bewegungsmelder - LIVINGLIGHT

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module




Farbe: Weiß




Bticino




N4659N




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2526


PIR-Bewegungsmelder - LIVINGLIGHT

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module




Farbe: Tech




Bticino




NT4659N




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2527


PIR-Bewegungsmelder – CREO und GALEA LIFE

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module




Farbe: Ultraweiß




Legrand



574046



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2528


PIR-Bewegungsmelder – VALENA LIFE und VALENA ALLURE

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarotdetektion sowie Helligkeitssensor. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 bzw. Best.Nr. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module




Legrand



067225



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2529


Abdeckung für PIR-Bewegungsmelder – VALENA LIFE

Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067225
Farbe: Ultraweiß




Legrand



754884



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..
BT2530


Abdeckung für PIR-Bewegungsmelder – VALENA LIFE




Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067225




Farbe: Mandelweiß




Legrand




754893



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2531


Abdeckung für PIR-Bewegungsmelder – VALENA LIFE




Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067225




Farbe: Aluminium




Legrand



754894



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2532


Abdeckung für PIR-Bewegungsmelder – VALENA ALLURE

Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067225
Farbe: Ultraweiß




Legrand



754903



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..
BT2533


Abdeckung für PIR-Bewegungsmelder – VALENA ALLURE

Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067225
Farbe: Mandelweiß




Legrand



754904



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2534


Abdeckung für PIR-Bewegungsmelder – VALENA ALLURE

Abdeckung für Green-Switch Art.nr. 067225
Farbe: Aluminium




Legrand



754913



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2535


PIR Aufputz-Bewegungsmelder IP55

Zur Detektion von Bewegung und Messung der Helligkeit, Aufputzinstallation; Schutzart IP 55, Schraubanschluss, Erfassungsbereich: 180° (6 m in der Breite, max. 15 m in der Länge), Spannungsversorgung über den Bus, die Einstellungen erfolgen mittels Fernbedienung Art.nr. BMSO4001 oder BMSO4003, Abmessungen L x B x T: 146,5 x 84 x 46,5 mm



Farbe: Weiß




Bticino




048834



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2540


Infrarot-Fernbedienung Komfort

Zum Senden und Empfangen der Konfiguration, Parametrierungsmöglichkeiten: Helligkeitsschwellwert (stufenlos), Zeitverzögerung (stufenlos), Funktionsmodi

(Automatik, Manuell, Walkthrough), Empfindlichkeit (Reichweite) der PIR- bzw. Ultraschall-Sensoren (stufenlos), Empfangen und Abspeichern der Parametrierung für oftmalige

Verwendung; mit einer Fernbedienung kann man beliebig viele Sensoren parametrieren.




Bticino




BMSO4001




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2541


Infrarot-Fernbedienung Standard

Zum Senden der Konfiguration, Parametrierungsmöglichkeiten: Helligkeitsschwellwert

(5 Stufen), Zeitverzögerung (5 Stufen), Funktionsmodi (Automatik, Manuell, Walkthrough) und Empfindlichkeit (Reichweite) der PIR- bzw. Ultraschall-Sensoren (je 4 Stufen);

mit einer Fernbedienung kann man beliebig viele Sensoren parametrieren.


Bticino




BMSO4003



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

2.6
TRAGRINGE FÜR UP-GERÄTE
BT2601


Tragring AXOLUTE für Schraubmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.


Bticino




H4702



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2602


Tragring AXOLUTE für Spreizkrallenmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallenmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.


Bticino




H4702G



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2603


Tragring LIVINGLIGHT für Schraubmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.


Bticino




LN4702M



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2604


Tragring LIVINGLIGHT für Spreizkrallenmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallenmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.


Bticino




LN4702MG



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..
BT2605


Tragring VALENA LIFE / VALENA ALLURE für Spreizkrallen- und Schraubmontage

Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallen- und Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.

Legrand



752044



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2606


Tragring PRO21 Nr. 1 für CREO und GALEA LIFE

Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallen- und Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Tastsensoren und Szenarientaster. Zum Komplettieren mit einem Adapter 45 x 45 des jeweiligen Schalterprogramms
Legrand



0391F1500



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2607


Tragring PRO21 Nr. 2 für CREO und GALEA LIFE

Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallen- und Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Bewegungsmelder und Thermostate. Zum Komplettieren mit einem Adapter 45 x 45 des jeweiligen Schalterprogramms

Legrand




0391F6500




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2608


Adapter 45x45 für MyHome-Wippen CREO
Zwischenring zur Komplettierung der MyHome-Wippen mit dem Abdeckrahmen von Creo

Farbe: Ultraweiß




Legrand



776767



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT2609


Adapter 45x45 für MyHome-Wippen GALEA LIFE
Zwischenring zur Komplettierung der MyHome-Wippen mit dem Abdeckrahmen von Galea

Farbe: Ultraweiß




Legrand



771067



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

3. SCHALT- UND DIMMAKTOREN
3.1
REG-SCHALTAKTOREN

BT3101


Reiheneinbau-Schaltaktor mit 1 Wechselkontakt 

Kontaktbelastbarkeit 16 A ohmsch, 4 A induktiv und Leuchtstofflampen, Testtaste sowie Kontroll-LED, 2 TE DIN




Bticino




F411U1




STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3102


Reiheneinbau-Schaltaktor mit 2 Schließerkontakten 


Wahlweise konfigurierbar als 2-fach Schalt- oder 1-fach Rollladenaktor, Kontaktbelastbarkeit 10 A ohmsch, 460 W Motorantrieb, 2 A induktiv, 150 W Leuchtstofflampen, 2 Testtasten sowie 2 Kontroll-LEDs, 2 TE DIN.



Bticino




F411U2



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3103


Reiheneinbau-Schaltaktor mit 4 Schließerkontakten 




Wahlweise konfigurierbar als 4-fach Schalt- oder 
2-fach Rollladenaktor, Kontaktbelastbarkeit 460 W Motorantrieb, 2 A induktiv, 70 W Leuchtstofflampen, 2 Testtasten sowie 2 Kontroll-LEDs, 2 TE DIN.



Bticino




F411/4



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3104


Reiheneinbau-Schaltaktor mit 4 Wechselkontakten 




4 unabhängige Wechselkontakte mit einer Kontaktbelastbarkeit von 16 A ohmsch und NV-Halogen mit elektronischen und konventionellen Transformatoren, 5 A LEDs, 4,3 A Leuchtstofflampen, mit Testtasten sowie 4 Kontroll-LEDs, 6 TE DIN.



Bticino




BMSW1003



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

3.2
UP- UND MINISCHALTAKTOREN

BT3201


Unterputz-Aktor mit 2 Schließern - AXOLUTE



Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt) oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten. Mit frontseitiger lokaler Bedienung. Kontaktbelastbarkeit 6 A ohmsch, 2 A induktiv, 460 W Motorantrieb und 250 W für Kompakt-Leuchtstofflampen und LEDs, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen.



Bticino




H4672M2



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3202


Unterputz-Aktor mit 2 Schließern - LIVINGLIGHT



Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt) oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten. Mit frontseitiger lokaler Bedienung. Kontaktbelastbarkeit 6 A ohmsch, 2 A induktiv, 460 W Motorantrieb und 250 W für Kompakt-Leuchtstofflampen und LEDs, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen.



Bticino




LN4672M2



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3203


Unterputz-Aktor mit 2 Schließern – VALENA LIFE und VALENA ALLURE



Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt) oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten. Mit frontseitiger lokaler Bedienung. Kontaktbelastbarkeit 6 A ohmsch, 2 A induktiv, 460 W Motorantrieb und 250 W für Kompakt-Leuchtstofflampen und LEDs, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen.



Legrand



067561



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3210


Mini-Aktor zum universellen Einbau



1 Schließer mit Kontaktbelastbarkeit 2 A ohmsch und induktiv, lokal ansteuerbar über einen potentialfreien Schließer. Abmessungen L × B × T: 41 × 41 × 19 mm



Bticino



3476



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

3.3
REG-DIMMAKTOREN

BT3301


Universal-Reiheneinbaudimmer mit 2 Ausgängen


für Glühlampen, magnetische Trafos, elektronische Vorschaltgeräte sowie dimmbare Energiespar- und LEDLampen, Dimmausgang 300 VA AC, Testtaste sowie Kontroll-LED, 4 TE DIN



Bticino




F418U2



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3302


Reiheneinbaudimmer mit 1 Ausgang 1000 VA


für Glühlampen, magnetische Trafos und elektronische Vorschaltgeräte, 1 Testtaste und Kontroll-LEDs, 6 TE DIN



Bticino




F416U1



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT3303


Steuergerät 1 – 10 V
Zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Steuereingang, umschaltbar auf 0 – 10 V Ausgänge: 1 Schließer, Schaltstrom 2 A, Steuerausgang max. 25 mA mit Testtaste und Status-LED, 2 TE DIN



Bticino




F413N



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..
BT3304


SCS-DALI Gateway


Zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten, die mit einer DALI-Schnittstelle ausgestattet sind. Ausgang: 8 Kanäle (max. 16 EVGs je Kanal), 6 TE DIN



Bticino




F429



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

4. HEIZUNG UND ENERGIEMANAGEMENT
4.1
TEMPERATURSENSOREN

BT4100


Spannungsversorgung

Für Automation, Einzelraumregelung und Energiemanagement, Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 1,2 A elektronische Sicherung, 8 TE DIN.

Hinweis: Wird nur bei Verwendung als Stand-alone-Lösung benötigt. Bei Komplettanlagen werden die Komponenten der Einzelraumregelung an den Automationsbus angeschlossen.



Bticino




E46ADCN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT4101


Temperatursensor Standard - AXOLUTE

Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs, für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: Aluminium




Bticino




HC4693



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
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BT4102


Temperatursensor Standard - AXOLUTE

Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs, für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: White
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BT4103


Temperatursensor Standard - AXOLUTE

Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs, für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: Anthrazit
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BT4104


Temperatursensor Standard - LIVINGLIGHT

Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs, für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: Anthrazit
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BT4105


Temperatursensor Standard - LIVINGLIGHT

Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs, für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: Weiß
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BT4106


Temperatursensor Standard - LIVINGLIGHT

Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs, für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: Tech
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BT4107


Temperatursensor mit Stellrad - AXOLUTE

Zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: Aluminium
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BT4108


Temperatursensor mit Stellrad - AXOLUTE

Zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen.



Farbe: White
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BT4109


Temperatursensor mit Stellrad - AXOLUTE

Zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen.



Farbe: Anthrazit
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BT4110


Temperatursensor mit Stellrad - LIVINGLIGHT

Zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen.
Farbe: Anthrazit
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BT4111


Temperatursensor mit Stellrad - LIVINGLIGHT

Zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen.



Farbe: Weiß
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BT4112


Temperatursensor mit Stellrad - LIVINGLIGHT

Zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb und Heizen/Kühlen.



Farbe: Tech
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BT4113


Temperatursensor für Fan-Coils - AXOLUTE

Mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Taste Lüftergeschwindigkeit, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb, Lüftergeschwindigkeit und Heizen/Kühlen.
Farbe: Aluminium




Bticino




HC4692FAN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT4114


Temperatursensor für Fan-Coils - AXOLUTE

Mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Taste Lüftergeschwindigkeit, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb, Lüftergeschwindigkeit und Heizen/Kühlen.



Farbe: White
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BT4115


Temperatursensor für Fan-Coils - AXOLUTE

Mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Taste Lüftergeschwindigkeit, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb, Lüftergeschwindigkeit und Heizen/Kühlen.



Farbe: Anthrazit
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BT4116


Temperatursensor für Fan-Coils - LIVINGLIGHT


Mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Taste Lüftergeschwindigkeit, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb, Lüftergeschwindigkeit und Heizen/Kühlen.



Farbe: Anthrazit




Bticino




L4692FAN



STK
Lo.............,..
So.............,..
EP.............,..
PP.............,..

BT4117


Temperatursensor für Fan-Coils - LIVINGLIGHT


Mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Taste Lüftergeschwindigkeit, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb, Lüftergeschwindigkeit und Heizen/Kühlen.



Farbe: Weiß
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BT4118


Temperatursensor für Fan-Coils - LIVINGLIGHT


Mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Taste Lüftergeschwindigkeit, Messbereich 3 – 40 °C, Kontroll-LEDs für Betrieb, Lüftergeschwindigkeit und Heizen/Kühlen.



Farbe: Tech
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BT4119


Interface für externe Temperatursonde


Einbau-Schnittstelle zum Anschließen der externen Temperatursonde Best.Nr. 3457.

Abmessungen: 41 x 41 x 19 mm
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BT4120


Externe Temperatursonde


Temperatursonde zum Anschluss an das Interface Best. Nr. 3454, mit 5 m Anschlussleitung.
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4.2
THERMOSTATE MIT DISPLAY

BT4201


Thermostat mit Display - AXOLUTE


Unterputz-Thermostat mit beleuchtetem Display zur Verwendung mit oder ohne Heizungszentrale. Mit integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z. B. Fensterkontakt), 2-modulig.
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BT4202


Thermostat mit Display - LIVINGLIGHT


Unterputz-Thermostat mit beleuchtetem Display zur Verwendung mit oder ohne Heizungszentrale. Mit integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z. B. Fensterkontakt), 2-modulig.
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BT4203


Thermostat mit Display – VALENA LIFE


Unterputz-Thermostat mit beleuchtetem Display inkl. Tragring zur Verwendung mit oder ohne Heizungszentrale. Mit integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z. B. Fensterkontakt), 2-modulig.
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BT4204


Thermostat mit Display – VALENA ALLURE

Unterputz-Thermostat mit beleuchtetem Display inkl. Tragring zur Verwendung mit oder ohne Heizungszentrale. Mit integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z. B. Fensterkontakt), 2-modulig.
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BT4205


Thermostat mit Display – CREO und GALEA LIFE

Unterputz-Thermostat mit beleuchtetem Display zur Verwendung mit oder ohne Heizungszentrale. Mit integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z. B. Fensterkontakt), 2-modulig.
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4.3
TRAGRINGE FÜR UP-GERÄTE

BT4301


Tragring AXOLUTE für Schraubmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.
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BT4302


Tragring AXOLUTE für Spreizkrallenmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallenmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.
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BT4303


Tragring LIVINGLIGHT für Schraubmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.
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BT4304


Tragring LIVINGLIGHT für Spreizkrallenmontage
Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallenmontage zum Einrasten der MyHome-Einsätze.
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BT4305


Tragring PRO21 Nr. 2 für CREO und GALEA LIFE

Horizontal und vertikal anreihbarer Metalltragring
für Spreizkrallen- und Schraubmontage zum Einrasten der MyHome-Bewegungsmelder und Thermostate. Zum Komplettieren mit einem Adapter 45 x 45 des jeweiligen Schalterprogramms
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BT4306


Adapter 45x45 für MyHome-Wippen CREO
Zwischenring zur Komplettierung der MyHome-Wippen mit dem Abdeckrahmen von Creo

Farbe: Ultraweiß
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BT4307


Adapter 45x45 für MyHome-Wippen GALEA LIFE
Zwischenring zur Komplettierung der MyHome-Wippen mit dem Abdeckrahmen von Galea

Farbe: Ultraweiß
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4.4
FUNK-THERMOSTAT

BT4401


Funk-Aussenthermostat

Zur Verwendung mit Funkempfängerinterface Best.Nr. HD/HC/HS4577 bzw. L/N/NT4577, Stromversorgung mittels Solarzellen oder Batterie (nicht enthalten, notwendige Type CR 14250 1/2 AA), Aufputzgehäuse IP 65. Abmessungen B × H × T: 59 × 105 × 46 mm
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BT4402


Funk-Schnittstelle für Aussenthermostat - AXOLUTE

Funkempfängerinterface für Außenthermostat Best.Nr. 3455, Stromversorgung 27 V DC vom Bus, 2-modulig.
Farbe: Aluminium
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BT4403


Funk-Schnittstelle für Aussenthermostat - AXOLUTE

Funkempfängerinterface für Außenthermostat Best.Nr. 3455, Stromversorgung 27 V DC vom Bus, 2-modulig.



Farbe: White
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BT4404


Funk-Schnittstelle für Aussenthermostat - AXOLUTE

Funkempfängerinterface für Außenthermostat Best.Nr. 3455, Stromversorgung 27 V DC vom Bus, 2-modulig.



Farbe: Anthrazit
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BT4405


Funk-Schnittstelle für Aussenthermostat - LIVINGLIGHT

Funkempfängerinterface für Außenthermostat Best.Nr. 3455, Stromversorgung 27 V DC vom Bus, 2-modulig.



Farbe: Anthrazit
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BT4406


Funk-Schnittstelle für Aussenthermostat - LIVINGLIGHT

Funkempfängerinterface für Außenthermostat Best.Nr. 3455, Stromversorgung 27 V DC vom Bus, 2-modulig.

Farbe: Weiß
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BT4407


Funk-Schnittstelle für Aussenthermostat - LIVINGLIGHT

Funkempfängerinterface für Außenthermostat Best.Nr. 3455, Stromversorgung 27 V DC vom Bus, 2-modulig.






Farbe: Tech
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4.5
HEIZUNGSAKTOREN

BT4501


Heizungsaktor 2-fach

Wahlweise zum unabhängigen Schalten von 2 Stellantrieben EIN/AUS, Pumpen oder einem Motorantrieb (Ausgänge verriegelt), Schaltstrom: 6 A ohmsch, 3 A induktiv, 2 TE DIN.
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BT4502


Heizungsaktor 4-fach

Wahlweise zum unabhängigen Schalten von 4 Stellantrieben EIN/AUS, Pumpen oder zwei Motorantrieben (Ausgänge verriegelt) sowie Fan-Coils, Schaltstrom: 6 A ohmsch, 3 A induktiv, 2 TE DIN.
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4.6
KONTAKTSCHNITTSTELLEN

BT4601


Kontakt-Schnittstelle Einbau
Einbau Kontaktinterface zur Einbindung von Fensterkontakten in die Einzelraum-Temperaturregelung, 2 separate Eingänge. Maße: 41 × 41 × 19 mm
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BT4602


Kontakt-Schnittstelle Reiheneinbau
Reiheneinbau Kontaktinterface zur Einbindung von Fensterkontakten in die Einzelraum-Temperaturregelung, 2 separate Eingänge. 2 TE DIN.
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BT4603


Magnetkontakt für versenkten Einbau

Mit Sabotageleitungen; für versenkten Einbau zum Einbohren
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BT4604


Magnetkontakt für versenkten Einbau aus Messing
Mit Sabotageleitungen; hochrobuste Ausführung aus Messing, Mechanik für den Einbau in dünnwandige nichtmagnetische Werkstoffe.
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BT4605


Magnetkontakt für versenkten Einbau mit hoher Widerstandsfähigkeit
Mit Sabotageleitungen; Ausführung aus Messing mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit zum Einbau in alle Arten von Türen und Fenstern und in gepanzerte Türen.
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BT4606


Magnetkontakt für Aufbaumontage

Mit Sabotageleitungen; Für die Aubaumontage auf Türen und Fenster
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BT4607


Magnetkontakt für Schwenk- und Schiebetüren

Mit Sabotageleitungen; Ausführung aus Druckgussaluminium für den Einbau

in Schwenk- oder Schiebetüren. Geeignet für Bodenmontage.
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BT4608


Magnetkontakt für Schwenk- und Schiebetüren

Mit Sabotageleitungen; Ausführung aus Druckgussaluminium für die Aufbaumontage bei Schwenk- oder Schiebetüren. 
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4.7
ENERGIEMANAGEMENT
BT4700


Spannungsversorgung

Für Automation, Einzelraumregelung und Energiemanagement, Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 1,2 A elektronische Sicherung, 8 TE DIN.

Hinweis: Wird nur bei Verwendung als Stand-alone-Lösung benötigt. Bei Komplettanlagen werden die Komponenten der Energieverbrauchsanzeige an den Automationsbus angeschlossen.
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BT4701


3-fach Stromdatenlogger


Zur Messung der elektrischen Leistung für maximal 3 Stromkreise am gleichen Außenleiter. Die Verbrauchsdaten werden am Touchscreen und Multimedia-Touchscreen angezeigt. Geliefert mit 1 Stk. Messwandler Best.Nr. 3523. Reiheneinbaugeräte 1 TE DIN.
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BT4702


Messwandler

Zum Anschluss an 3-fach Datenlogger Best.Nr. F520, Länge der Anschlussleitung: 400 mm
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BT4703


Impulszähler-Interface

Zum Anschluss an Wasser- und Gaszähler mit Impulsausgang. Die Verbrauchsdaten werden am Touchscreen und Multimedia-Touchscreen angezeigt. Maße: 41 × 41 × 19 mm
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BT4704


Schaltaktor mit Messwandleranschluss

Wechselkontakt mit Nulldurchgangsschaltung 16 A ohmsch, 10 A Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 4 A induktiv und Leuchtstofflampen, Messwandler Best.Nr. 3523 enthalten, 1 TE.
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